
Fahrzeugleitung FLRY FLRY-Typ A (FLK-R) / -Typ B (FLK-D)
 

 

EigenschaftenAufbauTechnische Daten
● Cu-Leiter blank, weichgeglühtes
Elektrolytkupfer E-Cu58 F21 nach
DIN 40500 Teil 4
(Die mechanischen Anforderungen gelten
für den unverarbeiteten Einzeldraht.)

● ●Spezial-Aderisolation aus PVC Öl- und kraftstoffbeständig nach
DIN ISO 6722 Teil 2● Temperaturbeständigkeit

(3000 h) -40°C bis 105°C ● Besondere Eigenschaften
Platz- und Gewichtseinsparung durch
reduzierte Isolierwanddicke

● Betriebsspannung
bis 24 V

● Cu-Litze blank, Leiteraufbau nach
DIN 72551 Teil 6
Typ A: Leiteraufbau symmetrisch
Typ B: Leiteraufbau unsymmetrisch

● Anforderungen und Prüfungen
nach DIN 72551 Teil 5

● Prüfspannung
1 kV (Effektivwert)

 
Hinweise

● Durchschlagsspannung
5 kV (Effektivwert)

● Spezial-Aderisolation aus PVC● spezifischer Durchgangswiderstand
min. 109 Ohm · mm

● Bestellhinweis
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die
gewünschte Aderfarbe bzw.
Farbkombination deutlich an, da eine
Rücknahme von falsch bestellter Ware
ausgeschlossen ist.

● Typ A = Leiteraufbau symmetrisch
(1+6+12), ungerade Anzahl an
Einzeldrähten; ein Einzeldraht im
Zentrum des Leitungsquerschnittes.

● Mindestmengen pro Querschnitt und
Farbkombination:
2-farbig
bei 0,35 bis 2,5 mm² = 3 km
bei 4,0 bis 25 mm² = 1 km
3-farbig
bei 0,5 bis 2,5 mm² = 5 km
bei 4,0 bis 25 mm² = 3 km
restliche Querschnitte auf Anfrage.

 

Verwendung
Mit PVC isolierte Leitungen werden im Fahrzeugbau eingesetzt.
 

FLRY - Typ A (FLK-R)
Preis
EUR%m
Cu 150,-
OR

Preis
EUR%m
Cu 150,-
GN

Preis
EUR%m
Cu 150,-
RS

Preis
EUR%m
Cu 150,-
GE

Preis
EUR%m
Cu 150,-
VI

Preis
EUR%m
Cu 150,-
GR

Preis
EUR%m
Cu 150,-
WS

Preis
EUR%m
Cu 150,-
RT

Preis
EUR%m
Cu 150,-
BR

Preis
EUR%m
Cu 150,-
BL

Preis
EUR%m
Cu 150,-
SW

Gewicht
ca. kg / km

Cu-Zahl
kg / km

Außen-Ø
min. - max.

Nenn-
quer-
schnitt
mm²

2848728489284922849328490284942848528491284882848628484Artikel-Nr.
23,0023,0023,0023,0023,0023,0023,0023,0023,0023,0023,004,53,41,2 - 1,30,35
2849828500285032850428501285052849628502284992849728495Artikel-Nr.
24,0024,0024,0024,0024,0024,0024,0024,0024,0024,0024,006,64,81,4 - 1,60,5

 

FLRY - Typ B (FLK-D)
Preis
EUR%m
Cu 150,-
OR

Preis
EUR%m
Cu 150,-
GN

Preis
EUR%m
Cu 150,-
RS

Preis
EUR%m
Cu 150,-
GE

Preis
EUR%m
Cu 150,-
VI

Preis
EUR%m
Cu 150,-
GR

Preis
EUR%m
Cu 150,-
WS

Preis
EUR%m
Cu 150,-
RT

Preis
EUR%m
Cu 150,-
BR

Preis
EUR%m
Cu 150,-
BL

Preis
EUR%m
Cu 150,-
SW

Gewicht
ca. kg / km

Cu-Zahl
kg / km

Außen-Ø
min. - max.

Nenn-
quer-
schnitt
mm²

2850928511285142851528512285162850728513285102850828506Artikel-Nr.
27,0027,0027,0027,0027,0027,0027,0027,0027,0027,0027,009,07,21,7 - 1,90,75
2852028522285252852628523285272851828524285212851928517Artikel-Nr.
32,0032,0032,0032,0032,0032,0032,0032,0032,0032,0032,0011,09,61,9 - 2,11
2853128533285362853728534285382852928535285322853028528Artikel-Nr.
37,0037,0037,0037,0037,0037,0037,0037,0037,0037,0037,0016,014,42,2 - 2,41,5
2854228544285472854828545285492854028546285432854128539Artikel-Nr.
51,0051,0051,0051,0051,0051,0051,0051,0051,0051,0051,0026,024,02,7 - 3,02,5
2855328555285582855928556285602855128557285542855228550Artikel-Nr.
78,0078,0078,0078,0078,0078,0078,0078,0078,0078,0078,0042,038,03,4 - 3,74
2856428566285692857028567285712856228568285652856328561Artikel-Nr.
120,00120,00120,00120,00120,00120,00120,00120,00120,00120,00120,0061,058,04,0 - 4,36

 

 

Technische Änderungen vorbehalten. (RK01)

1
5
.0
4
.2
0
1
5
 /
 T
ec
hn
is
ch
e 
Ä
nd
er
un
ge
n 
vo
rb
eh
al
te
n.


